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Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Električni podaci
Radni napon [V]  26,5...31,6 DC

Potrošnja struje [mA]  < 180

Izlazi
Električna izvedba  AS-i

Raspon napona DC [V]  24

Strujna opteretivost po izlazu [mA]  10

Razlučivost analognog izlaza  6, 9, 12, 15

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  0...70

Zaštita  IP 20

Testovi / odobrenja
EMC  EN 50295

AS-i klasifikacija
Profil AS-i  S-7.1

Konfiguracija I/O AS-i [hex]  7

Identifikacijska šifra AS-i [hex]  1

Određivanje parametar bita  Parametar
bit

Funkcija

P0 Mjerni
postupak

: Napon 0...10 V* / Struja 0/4...20 mA

P1 Mjerno
područje

: 0...20 mA*
(0...7FFF
Hex)

ili 0...10 V
(0...7FFF
Hex) /

ili 0...10 V
(0...2710
Hex)
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4...20 mA
(0...7FFF
Hex)

P2 funkcija
rampe

: deaktivirano * / aktivirano

P3 Prijenos
podataka

: jednostavno * / dvostruko

Mehanički podaci
Vrsta montaže  Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu

Materijali  PA; PVC

Prikazi / radni elementi
Prikaz  Pogon 2 x LED, Zeleno

2 x LED, Crveno

Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)  Zaslon LCD:, E70206

Opaske
Količina pakiranja  1 kom.

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

A+ AS-i +
A- AS-i -
G Uzemljenje Ground
O+ Napajanje aktuatora +24V
O- Napajanje aktuatora 0V
V analogni izlaz Napon
C analogni izlaz Struja
COM analogni izlaz 0V


