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Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

1 Konektor COMBICON s vijčanim terminalima opcionalno

Primjena
Primjena  Produljenje mreže AS-i za 100 m

Električni podaci
Nazivni napon DC [V]  26,5...31,6

Maks. potrošnja struje sa
sučelja AS

[mA]  
2

Nadzor podnapona  ne

Izlazi
Električna izvedba  AS-i

Električki izolirano  da

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  0...55

Zaštita  IP 20

Testovi / odobrenja
EMC  EN 50295

Mehanički podaci
Kućište  Montaža na vodilice DIN

Materijali  PA 6.6

Prikazi / radni elementi
Prikaz  Pogon 2 x LED, Zeleno

kratki spoj 2 x LED, Crveno
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Opaske
Opaske  Proširivač sučelja AS-i ne prihvaća adresu upravljanog uređaja.

Ukupni broj upravljanih uređaja po nizu upravljačkih uređaja ostaje nepromijenjen.

Nije potrebno namještanje postavki.

Količina pakiranja  1 kom.

Električni priključak

Priključak

A1+ AS-i + niz 1
A1- AS-i - niz 1
A2+ AS-i + niz 2
A2- AS-i - niz 2


