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Otkazani artikal

Alternativni artikli: E75005

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Primjena
Dizajn  AS-i

Električni podaci
Radni napon [V]  26,5...31,6 DC

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  -25...70

Zaštita  IP 67

Mehanički podaci
Težina [g]  20,9

Materijali  Brtva: NBR; kućište: PA; O-prsten: FKM; Vijci: nehrđajući čelik (1,4305 /
303); Zaporna matica: Mjed niklovano; kontaktne igle: brončano pozlaćeno

Zakretni moment pritezanja [Nm]  0,35

Opaske
Opaske  Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja  1 kom.



AC5005

Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS
FLAT CABLE CONNECTOR - M12

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC5005-00 — 17.11.2022 —

Električni priključak

Poveznik:  M12; kodiranje: A

kada se spoji na žuti plosnati kabel sučelja AS-i
1 AS-i +
3 AS-i -

kada se spoji na crni plosnati kabel
1 +24V DC
3 0V


