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1 zaporni svornjak

Električni podaci
Radni napon [V]  26,5...31,6 DC

Izlazi
Električna izvedba  AS-i

Opteretivost kontakta  < 4 A

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  -25...85

Zaštita  IP 65

Mehanički podaci
Težina [g]  70,5

Vrsta montaže  Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku

Dimenzije [mm]  45 x 82,5 x 33

Materijali  PBT

Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)  poklopac:, za modul AS-i, AC3000

umetak vijčanog terminala:, AC5007

Opaske
Opaske  Do 4 M20 portova za kable za bilo koju T i poprečnu sporednu vezu

Za postavljanje vodilice DIN, povucite zaporni svornjak
prema vani koristeći odgovarajući alat (primjerice odvijač).

Količina pakiranja  1 kom.
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Električni priključak

Vijčane stezaljke: ...2,5 mm²


