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Primjena
Primjena  NAMUR

Električni podaci
Radni napon [V]  < 15 DC

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  -25...90

Zaštita  IP 67

Mehanički podaci
Težina [g]  52

Materijali  TPU; PUR

Materijal ulivenog tijela  TPU / PUR

Zaporna matica materijala  nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Dodatna oprema
Isporuka obuhvata  vijak

Ploča za etiketiranje

Opaske
Opaske  Za uporabu u zoni 0, grupi IIB ili IIC, korisnik treba izbjegavati

nakupljanje intenzivnog elektrostatskog naboja u utičnicama.

Količina pakiranja  1 kom.
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Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC, Plavo, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključak

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)


