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Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

1 oznaka uzemljenja

Električni podaci
Radni napon [V]  26,5...31,6 DC

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  -25...80

Zaštita  IP 67;  (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Testovi / odobrenja
EMC  EN 50295

IEC 61000-4-2

IEC 61000-6-2

IEC 61643-21

Mehanički podaci
Težina [g]  69,5

Kućište  Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku

Dimenzije [mm]  45 x 80 x 20

Materijali  PBT

Dodatna oprema
Isporuka obuhvata  konektor za uzemljenje

Dodatna oprema (opcionalno)  poklopac:, za modul AS-i, AC3000
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Opaske
Opaske  Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils

durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.

Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Količina pakiranja  1 kom.

Električni priključak

Priključak

1 AS-i +
2 AS-i -
3 AS-i +
4 AS-i -
5 Uzemljenje


