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Otkazani artikal

Alternativni artikli: O6T201

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

Značajke proizvoda
Kućište  Kvadratno

Primjena
Načelo funkcije  Senzor difuzne refleksije

Električni podaci
Radni napon [V]  10...50 DC

Potrošnja struje [mA]  30;  ((24 V))

Zaštitna klasa  III

Zaštita od obrnutog polariteta  da

Izlazi
Električna izvedba  PNP

Izlazna funkcija  osvijetljeni/zamračeni način;  (programibilno)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]  
2,5

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]  
250

Kratkoročna snaga struje
izlaza prekapčanja

[mA]  
250

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]  50

Zaštita od kratkog spoja  da

Vrsta zaštite od kratkog spoja  impulsno



OK5028

Senzor difuzne refleksije
OKT-FPKG/US-100

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — OK5028-00 — 18.10.2006 —

Zaštita od preopterećenja  da

Domet nadzora
Doseg opipa [mm]  0...500;  (Senzor difuzne refleksije)

Prilagodljivo područje  da

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  0...60

Zaštita  IP 65

Testovi / odobrenja
EMC  IEC 801-2 razina 4

IEC 801-3 razina 2

IEC 801-4 razina 3

IEC 255-5 razina 2

MTTF [godina]  535

Mehanički podaci
Težina [g]  65,8

Kućište  Kvadratno

Materijali  PPO izmijenjeno

Poravnanje optike  bočna optika

Prikazi / radni elementi
Prikaz  Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Dodatna oprema
Isporuka obuhvata  izvijač

Vijci: 2 x M4 x 25

podložnici: 2

opružni podložnici: 2

Matice: 2

Opaske
Količina pakiranja  1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
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Priključak


