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A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V]  26,5...31,6 DC

Áramfelvétel [mA]  < 180

Kimenetek
Elektromos kivitel  AS-i

Feszültségtartomány DC [V]  24

Maximális áramterhelhetőség
kimenetenként

[mA]  
10

Analóg kimenet felbontása  6, 9, 12, 15

Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C]  0...70

Védettség  IP 20

Tesztek / engedélyek
EMC  EN 50295

AS-i jellemzők
AS-i profil  S-7.1

AS-i I/O konfiguráció [hex]  7

AS-i ID kód [hex]  1

Paraméterbitek
hozzárendelése

 paraméterbit működés

P0 mérési
módszerek

: Feszültség 0...10 V* / Áram 0/4...20 mA

P1 Mérési
tartomány

: 0...20 mA*
(0...7FFF
Hex)

vagy 0...10 V
(0...7FFF
Hex) /

vagy 0...10 V
(0...2710
Hex)
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4...20 mA
(0...7FFF
Hex)

P2 rámpafüggvény: deaktivált * / aktivált

P3 adatátvitel : egyszeres * / kétszeres

Mechanikai adatok
Szerelés módja  tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek

Anyagok  PA; PVC

Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző  üzem / működés 2 x LED, zöld

2 x LED, piros

Tartozékok
Tartozékok (választható)  LCD kijelző:, E70206

Megjegyzések
Csomagolási egység  1 db

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás

A+ AS-i +
A- AS-i -
G föld Ground
O+ aktuátor tápellátás +24V
O- aktuátor tápellátás 0V
V analóg kimenet Feszültség
C analóg kimenet Áram
COM analóg kimenet 0V


