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Kifutó termék

Alternatív termékek: DX1041

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

panel kivágás 68 x 33 mm DIN szerint

Termékjellemzők
Ház  beépített ház

Méretek [mm]  39 x 75 x 54

Felhasználási terület
Alkalmazás  skálázható kijelző analóg kimenettel rendelkező érzékelőkhöz

Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek
száma

 
Analóg bemenetek száma: 1

Bemenetek
Analóg bemenetek száma  1

Analóg bemenet (feszültség) [V]  10...50

Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C]  0...60

Védettség  IP 65;  (tömítéssel szerelve)

Mechanikai adatok
Súly [g]  120

Ház  beépített ház

Méretek [mm]  39 x 75 x 54

Anyagok  műanyag
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Elektromos csatlakozás

sorkapcsok: ...2,5 mm²

Csatlakozás

potenciométer
1 nullpont-beállítás durva
2 nullpont-beállítás finom
3 Kijelzési tartomány durva
4 Kijelzési tartomány finom

DIP kapcsoló
5 tizedespont , Bemenet 10...50mA


