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Aplikasi
Desain  Modul PCB

Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V]  24...30 DC

Konsumsi arus [mA]  < 20

Pelindung polaritas terbalik  ya

Input/output
Jumlah input dan output  Jumlah output analog: 1

Input
Jumlah input PWM  1

Input frekuensi PWM [Hz]  122;  (24 V DC Sinyal PWM)

Output
Jumlah output analog  1

Output tegangan analog [V]  0...5

Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C]  -40...85

Data teknis
Berat [g]  37

Dimensi [mm]  49 x 30 x 15

Keterangan
Jumlah paket  1 buah

Koneksi listrik

terminal sekrup: 2.5 mm²

input

merah +24 V DC
hitam PWM IN
biru GND

Output

hitam 0-5 V
biru GND
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