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Артикул недоступен - архивная позиция

Приложение
Применение  NAMUR

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  < 15 DC

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-25...90

Степень защиты  IP 67

Механические данные
Размеры [mm]  30 x 15 x 39

Материал  TPU; PUR (полиуретан)

Формованный материал
корпуса

 
TPU / PUR

Материал накидной гайки  нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Принадлежности
Комплект поставки  винт

маркер

Примечания
Упаковочная величина  1 шт.
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электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)

электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Соединение

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа C DIN, угловой; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)


