
1: Sensor 1
2: Sensor 2

Produktmerkmale
Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung

Steckverbindung

2 induktive Positionssensoren integriert

Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus

Schaltabstand: 4mm [nb]

Elektrische Daten
2 Eingänge / 2 AusgängeElektrische Ausführung

26,5...31,6 DC *)Betriebsspannung [V]

< 260Gesamtstromaufnahme aus AS-i[mA]

Eingänge
Digital

DC PNPBeschaltung

AS-iSensorversorgung

20...30 DCSpannungsbereich [V]

neinKurzschlussfest

Ausgänge
Digital

Transistor PNPAusgangsfunktion

AS-iExterne Spannungsversorgung

100Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]

neinGalvanisch entkoppelt

jaWatchdog integriert

jaKurzschlussfest

Mess- / Einstellbereich
4Schaltabstand [mm]
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Umgebungsbedingungen
-20...70Umgebungstemperatur [°C]

IP 67Schutzart

Zulassungen / Prüfungen
EMV EN 50295

EN 61000-6-2

310MTTF [Jahre]

AS-i Kennwerte
2.1AS-i Version

jaErweiterter Adressmodus möglich

S-7.A.EAS-i Profil

7E/A-Konfiguration [Hex]

A.EID-Code [Hex]

75001AS-i Zertifikat

Mechanische Daten
PBT (Pocan); PC; Stecker / Buchse V2AGehäusewerkstoffe

nicht bündig einbaubarEinbauart

0,175Gewicht [kg]

Anzeigen / Bedienelemente
grünBetrieb LED

rotFehler LED

gelbFunktionsanzeige LED

Elektrischer Anschluss
M12-SteckverbindungAnschluss

Anschlussbelegung
Elektrischer Anschluss
1: AS-i+
3: AS-i -

Ausgänge
2: Schaltausgang 2 +
3: Externe Spannung -
4: Schaltausgang 1 +

Bemerkungen
Bemerkungen Die Ausgänge dürfen nicht gleichzeitig gesetzt sein, wenn der

Gesamtlaststrom 100 mA überschreitet.
*) Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus

1Verpackungseinheit [Stück]
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1: sensor 1
2: sensor 2

Product characteristics
Dual sensor for actuator feedback

Connector

2 inductive position sensors integrated

Version 2.1 with extended addressing mode

Sensing range: 4mm [nf]

Electrical data
2 inputs / 2 outputsElectrical design

26.5...31.6 DC *)Operating voltage [V]

< 260
Total current consumption from
AS-i [mA]

Inputs
Digital

DC PNPCircuit

AS-iSensor supply

20...30 DCVoltage range [V]

noShort-circuit proof

Outputs
Digital

transistor PNPOutput function

AS-iExternal voltage supply

100Max. current load per output [mA]

noElectrically separated

yesIntegrated watchdog

yesShort-circuit proof

Measuring / setting range
4Sensing range [mm]
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Environment
-20...70Ambient temperature [°C]

IP 67Protection

Tests / approvals
EMC EN 50295

EN 61000-6-2

310MTTF [Years]

AS-i classification
2.1AS-i version

yesExtended addressing mode possible

S-7.A.EAS-i profile

7I/O configuration [hex]

A.EID code [Hex]

75001AS-i certificate

Mechanical data
PBT (Pocan); PC; plug / socket stainless steelHousing materials

non-flush mountableMounting

0.175Weight [kg]

Displays / operating elements
greenOperation LED

RedError LED

yellowFunction display LED

Electrical connection
M12 connectorConnection

Wiring
Electrical connection
1: AS-i+
3: AS-i -

Outputs
2: switched output 2 +
3: external voltage -
4: switched output 1 +

Remarks
Remarks The outputs must not be set simultaneously if the total load current

exceeds 100 mA.
*) cULus - Class 2 source required

1Pack quantity [piece]
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1: détecteur 1
2: détecteur 2

Caractéristiques du produit
Détecteur double avec connexion pour électrovannes

Raccordement par connecteur

2 détecteurs de position inductifs intégrés

Version 2.1 avec mode d'adressage étendu

Portée: 4mm [nb]

Données électriques
2 entrées / 2 sortiesTechnologie

26,5...31,6 DC *)Tension d'alimentation [V]

< 260Consommation totale via AS-i [mA]

Entrées
TOR

DC PNPTechnologie

AS-iAlimentation des capteurs

20...30 DCPlage de tension [V]

nonRésistant aux courts-circuits

Sorties
TOR

transistor PNPSortie

AS-iAlimentation externe en tension

100Courant max. par sortie [mA]

nonSéparation galvanique

ouiChien de garde intégré

ouiRésistant aux courts-circuits

Etendue de mesure / plage de réglage
4Portée [mm]
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Conditions d'utilisation
-20...70Température ambiante [°C]

IP 67Protection

Tests / Homologations
CEM EN 50295

EN 61000-6-2

310MTTF [Années]

Classification AS-i
2.1Version AS-i

ouiMode d'adressage étendu possible

S-7.A.EProfil AS-i

7Configuration E/S [hexa]

A.ECode ID [hexa]

75001Certificat AS-i

Données mécaniques
PBT (Pocan); PC; embase / prise INOXMatières boîtier

non encastrableMontage

0,175Poids [kg]

Afficheurs / éléments de service
vertDisponibilité LED

rougeErreur LED

jauneIndication de fonction LED

Raccordement électrique
Connecteur M12Raccordement

Branchement
Raccordement électrique
1 : AS-i+
3 : AS-i -

Sorties
2: sortie de commutation 2 +
3: tension externe -
4: sortie de commutation 1 +

Remarques
Remarques Les sorties ne doivent pas être commutées simultanément si le

courant de charge total dépasse 100 mA.
*) Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus

1Quantité [pièce]
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