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sezione del quadro elettrico  92 x 45 mm

Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm]  48 x 109 x 42

Applicazione
Applicazione  visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici

Dati elettrici
Tensione di esercizio [V]  21,6...26,4 DC

Corrente assorbita [mA]  < 65

Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e
uscite

 
Numero delle uscite relè: 2

Ingressi

Ingressi multifunzionali

Numero  1

Ingresso analogico  tipo di funzione Corrente

campo di ingresso [mA] 0...22

resistenza d'ingresso [Ω] 125

Risoluzione 14 Bit

Precisione 0,2 % ± 1 Digit

Ingresso analogico  tipo di funzione Tensione

campo di ingresso [V] 0...12

resistenza d'ingresso [kΩ] > 100

Risoluzione 14 Bit

Precisione 0,2 % ± 1 Digit

Ingresso resistore  tipo di funzione PT100 / PT1000

Campo di misura [°C] -200...850

Risoluzione ≥ 0,1 K

Precisione 0,5 % ± 1 Digit
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Ingresso analogico  tipo di funzione termocoppia

Campo di misura [°C] Typ K: -270...1350

Campo di misura [°C] Typ S: -50...1750

Campo di misura [°C] Typ N: -270...1300

Campo di misura [°C] Typ J: -170...950

Campo di misura [°C] Typ T: -270...400

Campo di misura [°C] Typ R: -50...1768

Campo di misura [°C] Typ B: 80...1820

Campo di misura [°C] Typ E: -270...1000

Campo di misura [°C] Typ L: -200...900

Risoluzione 1 K

Precisione 0,3 % ± 1 Digit

Ingresso di frequenza  tipo di funzione Frequenza

Frequenza [Hz] 0...10000

Ingresso di frequenza  tipo di funzione velocità di rotazione

velocità di rotazione  [1/min] 0...9999

Ingresso di frequenza  tipo di funzione contatori

contatori 0...9999

Ingresso di frequenza  Circuito TTL

Livello di commutazione High [V] > 3

Livello di commutazione Low [V] < 2

Ingresso di frequenza  Circuito PNP

Livello di commutazione High [V] > 8

Livello di commutazione Low [V] < 6

frequenza di ingresso [Hz] < 1000

Ingresso di frequenza  Circuito NPN

Livello di commutazione High [V] > 0,8

Livello di commutazione Low [V] < 0,8

frequenza di ingresso [Hz] < 3000

Ingresso di frequenza  Circuito NAMUR

Corrente di ingresso High [mA] > 2,5

Corrente di ingresso Low [mA] < 1,5

Uscite
Numero delle uscite relè  2;  (contatto di scambio)

Carico del contatto  2 A (30 V DC)

Campo di misura/regolazione
Frequenza di misura [Hz]  0...10000;  (vedere Istruzioni per l’uso)

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C]  -20...60

Temperatura di
immagazzinamento

[°C]  
-30...70

Max. umidità relativa dell'aria
ammessa

[%]  
85

Max. altezza s.l.m. [m]  4000

Grado di protezione  IP 65

Grado di protezione morsetti  IP 00
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Test / Certificazioni
EMC  EN 61326

IEC 61131-2 Typ 3

MTTF [anni]  176

Dati meccanici
Peso [g]  144,8

Tipo di montaggio  sezione del quadro elettrico: 92 x 45 mm

Dimensioni [mm]  48 x 109 x 42

Materiali  Corpo: policarbonato; Guarnizione: EPDM

Elementi di indicazione e comando
Indicazione  display a colori display TFT a grafica completa, 2,4" 320 x

240 Pixel

altezza cifre 15 mm

Collegamento elettrico

morsetti a vite: ...2,5 mm²

Collegamento


