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Applicazione
Modello  modulo di alloggiamento

Dati elettrici
Tensione di esercizio [V]  18...36 DC

Uscite
Tensione di uscita [V]  10

Protezione da cortocircuito  si

Resistente a sovraccarico  si

Precisione / Deriva
Precisione  ± 2 %

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C]  -25...71

Grado di protezione  IP 67

Dati meccanici
Peso [g]  71

Dimensioni [mm]  54 x 34 x 15

Materiali  Corpo: poliammide rinforzato con fibra di vetro resinatura completa

Osservazioni
Quantità  1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,28 m;, Applicare boccole per fili alle estremità dei fili

Ingresso

rosso 18...36 V
nero GND

Uscita

nero 10 V DC
blu GND


