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Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz]  13,56

Capacità di memoria [bit]  1280

Tipo di memoria  EEPROM

Tipo di chip  ICODE SLIX-S

Numero dei blocchi  40

Dimensione blocchi [Byte]  4

Unique Identification Number
(UID)

[Byte]  
8

Standard RFID  ISO 15693

Max. cicli di lettura  illimitato

Max. cicli di scrittura  100000

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C]  -50...80

Temperatura di
immagazzinamento

[°C]  
-50...250

Grado di protezione  IP 68

Dati meccanici
Peso [g]  39,916

Dimensioni [mm]  76 x 19 x 28

Materiali  High Temperature; PA 6.6; resina epossidica
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Altri dati

distanza di lettura in caso di installazione su non metallo (mm)

antenna distanza di scrittura/lettura (mm)
distanza di lettura/scrittura con montaggio

su metallo (mm)

ANT410 10 10

ANT411 22 22

ANT420 10 10

ANT421 30 30

ANT421 + E80390 58 32

ANT430 23 23

ANT431 35 35

ANT513 58 50

ANT515 / ANT516 30 25

ANT515 / ANT516 + E80391 43 30

ANT600 105 85

 


