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1 プラグ ケージクランプ付き
2 ラベル
3 DINレール取付け

アプリケーション

アプリケーション  AS-i ネットワークを 100 m以上延長の際に使用

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]  DC 26.5～31.6

消費電流 (AS-i 電源) [mA]  60,  (各AS-i配線につき)

出力

電気仕様  AS-i

AS-i 回路との絶縁  有

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]  -25～70

使用周囲温度に関する注意  cULus: ... 65 °C

保存温度 [°C]  -25～75

最大相対湿度 [%]  90,  (結露なきこと)

基準海面からの高度 [m]  2000

保護構造  IP 20

汚染度  2

試験 / 認証
EMC  EN 62026-2
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UL規格認証  Ta -25～70 °C

Enclosure type IP20

電源 Low Voltage / Limited Energy

ULファイルNo. E205959

機械的仕様

重量 [g]  170

取り付け方法  DINレール取付け

材質  PA 6.6

ディスプレイ / パーツ
表示  動作 2 x LED, 緑

機能 LED, 黄色

アクセサリ

付属品  コンビコンコネクタ

メタルブリッジ

備考

梱包数  1 個
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電気接続

接続

AS-i 出力ケーブル
A2- AS-i - ライン 2
A2+ AS-i + ライン 2
A2- AS-i - ライン 2
A2+ AS-i + ライン 2

AS-i 入力ケーブル
A1+ AS-i + ライン 1
A1- AS-i - ライン 1
A1+ AS-i + ライン 1
A1- AS-i - ライン 1
T1 メタルブリッジ
T2 メタルブリッジ


