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1 コネクタ  M12
2 電源表示LED
3 LED (出力状態)

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]  DC 12～27

消費電流 [mA]  11～48

インターフェース

通信インターフェース  CAN

CANインターフェース数  2

CAN

伝送レート  250 (125...1000) kBaud

インターフェース  CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898

終端抵抗器  有,  (内部 ; 120 Ohm, 無効化不可)

ISOBUS

伝送レート  250 kBaud

インターフェース  CAN Interface ISO 11783

終端抵抗器  －



CR3121

ISOBUSゲートウェイ
ISOBUS Gateway/VT

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せて

ご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — CR3121-00 — 01.06.2023 —

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]  -40～80

保護構造  IP 67

機械的仕様

重量 [g]  190.1

取り付け方法  パネル外付け / 直付け

外形寸法 [mm]  72 x 104 x 29

材質  外装: PA 12 黒

ディスプレイ / パーツ
表示  ステータス 1 x LED, 緑/赤

供給電圧 1 x LED, 緑/赤

ハードウェア

プロセッサ  ARM Cortex M4 32 bit

プログラムメモリ  1,5 MB Flash

動作メモリ  RAM: 320 kB
FRAM: 16 kB

備考

梱包数  1 個

電気接続 - CAN

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A

1 n.c.
2 n.c.
3 n.c.
4 CAN_H
5 CAN_L

電気接続 - ISOBUS

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A

1 n.c.
2 VBB
3 GND
4 CAN_H
5 CAN_L


