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カメラビデオ出力用アダプタケーブル
ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE
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電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]  DC 12,  (±1.5V)

過電圧保護  有

使用環境条件

保護構造  IP 67

機械的仕様

重量 [g]  58.5

材質  ブラケット: ABS樹脂

備考

梱包数  1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A

1 同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2 同軸 スクリーン ビデオGND
3 U+
4 0 V


