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1 センサ接続
2 コネクタ 回転可能
3 コネクタ 排気ダイアフラム付き
4 コネクタ 排気ダイアフラム・空圧チューブ付き

機械的仕様

重量 [g]  44.4

材質  ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4301 (SUS304),
ステンレス（1.4307/304L）、, FKM　, ポリエチレン, PTFE, PU

締付トルク [Nm]  2.5～3.5,  (推奨締付トルク)

アクセサリ

付属品  ベント・ダイアフラム・Oリング付フィルタキャップ

配管用チューブ: 0,5 m, Polyurethan

備考

梱包数  1 個


