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廃止品 - 参考資料

製品特性

外形寸法 [mm]  96 x 28 x 42

アプリケーション

アプリケーション  短いパルスを検出・拡張しPLC入力用等に変換

電気的仕様

入力電源電圧範囲 [%]  10

使用電源電圧範囲 [V]  DC 24

消費電流 [mA]  < 5

入力

入力  入力レベル: DC 24V (± 10 %), 最小入力パルス
長 : 0.2 ms, 各入力パルス間の最小時間 : 28 ms

出力

出力信号  出力レベル: DC 24V (± 10%), 出力パルス: 25 ms (± 10%), 出力電流 (最大): 10 mA

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]  -20～70

機械的仕様

重量 [g]  79.5

外形寸法 [mm]  96 x 28 x 42

材質  樹脂外装
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電気接続

ネジ端子:

接続

特性図等

出力信号  


