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アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ) [°C]  -25～85

ピーク時の温度 (パッシブ) [°C]  100

電気的仕様

動作周波数 [MHz]  865～870

メモリ容量 [bit]  128

読取サイクル  無制限

書込サイクル  100000

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]  -25～85

保存温度 [°C]  -40～100

機械的仕様

重量 [g]  8.75

外形寸法 [mm]  Ø 30 / L = 10

材質  PU 黒

備考

梱包数  1 個

その他のデータ

読取距離(m)

DTE80x 0.5

DTE90x -

ANT860 / ANT960 -

ANT820 / ANT920 -

 


