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1 クランプ

製品特性

外形寸法 [mm]  48 x 48 x 107

アプリケーション

アプリケーション  プリセットカウンタ: 2 x プリセット

電気的仕様

定格電圧 (AC) [V]  90～260

定格周波数 (AC) [Hz]  50～60

センサ用補助電源 (DC) [V]  24,  (±15 %, 80 mA)

入力 / 出力
入力数 / 出力数  デジタル入力: 2, リレー出力: 2

入力

デジタル入力  2

出力

リレー出力  2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]  -20～65

保存温度 [°C]  -25～75

最大相対湿度 [%]  93

保護構造  IP 65,  (前面)

保護構造 端子  IP 00

試験 / 認証
EMC  EN 55011 クラスB

EN 61000-6-2 (制御、信号用のシールドケーブルを使用)

衝撃耐性  EN 60068-2-27 100 (x 9.81 m/s²) XYZ

振動耐性  EN 60068-2-6 10～55 Hz / (1 mm / XYZ)

機械的仕様

重量 [g]  214.5

外形寸法 [mm]  48 x 48 x 107

材質  PC 黒
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ディスプレイ / パーツ
表示  2 x 7セグメントLCDディスプレイ, 緑 バックライト

6桁

操作エレメント  8 押しボタン

電気接続

プラグインネジ端子: 7 x ～2.5 mm²

プラグインネジ端子: 8 x ～1.5 mm²

接続


