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電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]  DC 8～32

使用環境条件

保存温度 [°C]  -40～80

保護構造  IP 67

機械的仕様

重量 [g]  147.3

備考

梱包数  1 個

電気接続

ケーブル: 2.0 m, PUR, 黒, 10 x 0.5 mm²
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接続

BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色


