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제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

어플리케이션

어플리케이션  비대칭적이며 대칭적인 절연 오류 감지; 접지되지 않
은 AS-i 및 24 V DC 시스템 (IT 시스템)에서 절연 모니터링

전기적 데이터
동작 전압 [V]  26,5...31,6 DC

정격전압 DC [V]  21...36

AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]  40

출력

접촉 부하  1A  AC/DC

작동 조건
주변온도 [°C]  -25...60

저장온도 [°C]  -40...70

보호등급  IP 20

테스트 / 인증서
EMC  EN 61557-8 (1997)

EN 61326/A2 (2001)

AS-i 특성값
AS-i-증명서  19901

기계적 데이터
무게 [g]  179

하우징  하중선로와 뒷판 조립

디스플레이 / 작동 요소
디스플레이  작동 LED, 녹색

동작원리 LED, 황색
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비고

비고  Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.

포장당  1 갯수

전기적 연결

연결부


