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1 라이트 센서

전기적 데이터
동작 전압 [V]  8...32 DC

정격전압 DC [V]  12 / 24

전류소모 [mA]  < 5000

전력소비 [W]  27

입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효  디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2

입력

디지털 입력 수  2

비디오 입력 수  4;  (아날로그)

비디오 입력  1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC

오디오 입력  Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V)
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출력

디지털 출력 수  2

각각의 출력에 대한 전기 적재
력

[mA]  
2500

스위칭 주파수 DC [Hz]  < 20

오디오 출력  Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL

스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션  CODESYS 3.5

IEC 61131-3를 준수한 PLC
기능

 
yes

작동 시스템  Embedded Linux 4.14

인터페이스

통신 인터페이스  Ethernet; CAN; USB

CAN 인터페이스 수  4

이더넷 인터페이스 수  2

USB 인터페이스 수  2

CAN

전송 속도  20 kBit/s... 1 MBit/s

기록문(프로토콜)  CANopen; SAE J1939; 무료 프로토콜

프로파일  CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4

인터페이스  CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898

공장설정  전송 속도: 250 kBit/s

이더넷

전송 표준  10Base-T; 100Base-TX

전송 속도  100 MBit/s

기록문(프로토콜)  TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP

인터페이스에 대한 참고사항  OPC UA Micro Embedded Device Server

USB

전송 속도  < 480 MBit/s

버전  2.0

작동 조건
주변온도 [°C]  -35...60

주변온도에 대한 참고사항  2000 m: -30...65 °C

3000 m: -30...60 °C

메인보드의 온도가 85°C를 초과해서는 안됩니다.

상세정보는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다

저장온도 [°C]  -35...85

최대 상대 공기습도 [%]  90;  (비응축)

해수면보다 높은 최대 높이 [m]  3000

보호등급  IP 65; IP 67;  (개별적으로 씰링된 코어를 보유한 삽입되
는 커넥터와 삽입되는 M12 커넥터 또는 씰링 캡: IP 67)

오염정도  2

화학성분 매체  ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA

동시에 하나의 화학물질만 허용됨
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테스트 / 인증서
EMC  UN/ECE-R10 소음방출 및 소음방해 100 V/m

DIN EN 61000-6-2 ESD

DIN EN 61000-6-4 Burst

ISO 10605 ESD

ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)

ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)

ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)

ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)

ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)

ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)

ISO 7637-2 펄스 5 자극정도 3 / 기능 상태 C (24 V)

ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 A (12 V)

지속적인 쇼크 내구성  ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 쇼크

급격한 온도변화  EN 60068-2-30 습한 열기: 순환 55 ° C 온도 상한값 / 6 주기
EN 60068-2-78 습한 열기: 지속적인 40 ° C 93 % rH / 테스트 기간: 21일

진동 내구성  ISO 16750-3 Test VII 무작위, 마운팅 위치 차체
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 주기/축, 사인

염분 스프레이 테스트  EN 60068-2-52 염분 스프레이 자극정도 3 / 모터 차량
MTTF [년 (해)]  37

철도수송 어플리케이션  DIN EN 50155 Pkt 12.2

EN 50121-3-2

EN 55016

기계적 데이터
무게 [g]  1512

마운팅 타입  마운팅 베이스용

크기 [mm]  223,6 x 137,4 x 46,5

재질  하우징: 알루미늄 다이캐스트 파우더 코팅함; 디스플레이: 유리 반사 방지 및 강화

서비스 수명에 대한 정보  누름버튼: 1000000 Betätigungen

누름단추를 가진 로커 스위치: 1000000 Betätigungen

Display-LED Lebensdauer: > 70000 h

디스플레이 / 작동 요소
디스플레이  LED 상태 1 LED, 멀티 컬러 자유롭게 프로그래밍 가능

작동 요소  6 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
1 누름단추를 가진 로커 스위치

디스플레이 해상도  800 x 480

디스플레이 타입  광학 접합 기술을 사용한 컬러 디스플레이

디스플레이 크기  7"

화면 비율  16:10

디스플레이 배경 조명  LED

색심도  18 Bit

명도 [cd/m²]  < 800;  (조정가능: 0...100 %; 보폭: 1 %)

명암 비율  1000:1

터치스크린 버전  PCAP

하드웨어

프로세서  ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz

작업 메모리  1 GByte RAM
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대용량 저장공간  8 GByte Flash

비휘발성 메모리  16 kByte

모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계  yes; UTC, 완충 축전지

비고

포장당  1 갯수

전기적 연결 - AMP 커넥터

입력

82 VIDEO3_GND
90 VIDEO3_ SIGNAL
98 VIDEO0_GND
99 VIDEO1_GND
100 VIDEO2_GND
101 AUDIO_IN_R
102 AUDIO_GND
106 VIDEO0_SIGNAL
107 VIDEO1_SIGNAL
108 VIDEO2_SIGNAL
109 AUDIO_IN_L
115 IN0
116 IN1

인터페이스

83 IFM0-
84 CAN0_L
85 CAN1_L
86 CAN2_L
87 CAN3_L
88 IFM1-
89 SERVICE1
91 IFM0+
92 CAN0_H
93 CAN1_H
94 CAN2_H
95 CAN3_H
96 IFM1+
97 SERVICE0

출력

103 HEAD_OUT_R
104 AUDIO_OUT_R-
105 AUDIO_OUT_L-
111 HEAD_OUT_L
112 AUDIO_OUT_R+
113 AUDIO_OUT_L+
117 OUT0
118 OUT1
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전압 공급

114 VBB0
119 VBB15
120 GND
121 VBB30

전기적 연결 - ETH0

1 TxD+
2 RxD+
3 TxD-
4 RxD-  Schirm am Gehäuse aufgelegt

전기적 연결 - ETH1

1 TxD+
2 RxD+
3 TxD-
4 RxD- Schirm am Gehäuse aufgelegt

전기적 연결 - USB0

1 + 5 V DC
2 - Data
3 + Data
4 ID
5 GND Schirm am Gehäuse aufgelegt
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전기적 연결 - USB1

1 + 5 V DC
2 - Data
3 + Data
4 ID
5 GND Schirm am Gehäuse aufgelegt


