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1+2 프로그래밍 버튼
3 디스플레이
4 DEUTSCH 커넥터
5 AMP 커넥터

전기적 데이터
동작 전압 [V]  8...32 DC

양극성 전환 방지  yes

입력 / 출력
총 입력 및 출력 수  16

입력부 및 출력부 수효  디지털 출력 수: 16
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출력

출력의 전체 수  16

디지털 출력 수  16

쇼트방지  yes

PWM 출력 수  16

PWM-I 출력 수  8

스프트웨어 / 프로그래밍
IEC 61131-3를 준수한 PLC
기능

 
yes

인터페이스

CAN 인터페이스 수  2

작동 조건
주변온도 [°C]  -40...85

저장온도 [°C]  -40...85

보호등급  IP 65; IP 67

테스트 / 인증서
EMC  DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-4

MTTF [년 (해)]  96

기계적 데이터
무게 [g]  711

마운팅 타입  나사를 통한 마운팅

크기 [mm]  234,2 x 76 x 40,5

재질  PA 강화된 유리 화이버

디스플레이 / 작동 요소
디스플레이  10 세그먼트 LED 디스플레이, 적색 / 녹색 4

자릿수

비고

포장당  1 갯수

전기적 연결 - CAN-인터페이스

CAN IN

1 GND_CAN
2 CAN1_H
3 V_CAN
4 V_CAN
5 CAN1_L
6 GND_CAN

CAN OUT

1 GND_CAN
2 CAN1_H
3 V_CAN
4 V_CAN
5 CAN1_L
6 GND_CAN
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전기적 연결 - CAN-인터페이스 2

커넥터: 2 x DEUTSCH 커넥터

전기적 연결 - supply / CAN-인터페이스

X1

1 GND1
2 CAN2_L
3 GND2
4 VBBs
5 CAN2_H
6 VBB2

전기적 연결 - supply / CAN-인터페이스 1

커넥터: 1 x AMP 커넥터

전기적 연결 - 출력

커넥터: 8 x DEUTSCH 커넥터

Con. 1...8

1 GND2
2 출력
3 사용되지 않음
4 사용되지 않음
5 출력
6 GND2


