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어플리케이션

어플리케이션  산업용 어플리케이션

설치  내부 G1/8A male 나사를 통함, 모든 마운팅 위치;  (SA5)

매체 온도 [°C]  0...80

정격압력 [bar]  100

측정 범위 / 설정 범위

(일정시간 당의) 관류 영역
[ml/min]

 
2...150

기계적 데이터
무게 [g]  212,7

재질  스텐레스 (1.4404 / 316L)

센서 접속  M12 x 1

프로세스 커넥션  G 1/8

액세서리

구성 부품  씰링: 1, U-seal

액세서리 (옵션)  어댑터: ≤ 30 bar, E40101

어댑터: ≤ 300 bar, E40236

비고

비고  유량 센서의 상대 작동 모드와 결합하는 경우에만 사용 가능합니다.

포장당  1 갯수


