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제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

제품 특성
크기 [mm]  96 x 28 x 42

어플리케이션

어플리케이션  그들을 적응시키기 위한 매우 짧은 펄스의 스트레칭; 예를 들어 느린 plc 입력

전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%]  10

동작 전압 [V]  24 DC

전류소모 [mA]  < 5

입력

입력  레벨 입력: 24 V DC (± 10%); 입력 펄스길이 (최
소): 0,2 ms; 두개의 입력 펄스 시간 (최소.): 28 ms

출력

출력 시그널  출력 레벨: 24 V DC (± 10%); 출력 임펄스 길이: 25 ms (± 10%); 출력 전기(최대.): 10 mA

작동 조건
주변온도 [°C]  -20...70

기계적 데이터
무게 [g]  79,5

크기 [mm]  96 x 28 x 42

재질  플라스틱
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전기적 연결

스크류 터미널:

연결부

다이어그램 및 그래프

전기충격 도표  


