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제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

1 최대한의 축 스트로크
2 측정범위
3 측정영역의 초기값 제로 포인트

제품 특성
크기 [mm]  67,5 x 43 x 110

어플리케이션

어플리케이션  안전 밸브와 다이어프램 밸브에 대한 위치의 피드백; 절대적인 거리 측정

전기적 데이터
동작 전압 [V]  18...36 DC

전류소모 [mA]  42;  (24 V)

보호 클래스  III

양극성 전환 방지  yes

최대 power-on 지연시간 [ms]  2000
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출력

아날로그 전압 출력 [V]  1...5

최소 부하 내구성 [Ω]  1000

쇼트방지  yes

과부하 방지  yes

범위

측정범위 [mm]  0...80

최대한의 목적물에 대한 속도 [m/s]  1

밸브 스트로크 해상도 [mm]  0,2

목표점(타깃)  실린더 디스크
- Ø 24 mm ±0,05 mm

- 최소 높이 10 mm

- 평면 표면
- DIN17440을 준수한 스텐레스, 재질 번호

316S12

작동 조건
주변온도 [°C]  -25...85

주변온도에 대한 참고사항  고정 부착시킨 케이블 일때

보호등급  IP 65; IP 67

테스트 / 인증서
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV 커플링 집게
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V

기계적 데이터
무게 [g]  191,5

크기 [mm]  67,5 x 43 x 110

재질  PA; TPE; PP; LCP

디스플레이 / 작동 요소
디스플레이  스위칭 상태 1 x LED, 녹색

비고

포장당  1 갯수
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전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

연결부

코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색


