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1 LED-디스플레이
2 세팅 버튼
3 전압공급과 출력신호들을 위한 연결
4 유량센서용 접속

어플리케이션

어플리케이션  유량 모니터링; 전선 모니터링

전기적 데이터
동작 전압 [V]  19...36 DC

전류소모 [mA]  < 70

보호 클래스  III

양극성 전환 방지  yes

Power-on 지연시간 [s]  10

채널 수  1

출력

전기적 디자인  PNP

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]  
2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]  
250

스위칭 기능 유량 모니터링  유량이 있는 경우 출력이 스위칭 됩니다. 출력 기능 ON
= normally open / 출력 기능 OFF = normally closed

쇼트방지  yes

과부하 방지  yes

스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정  누름버튼

작동 조건
주변온도 [°C]  -20...60
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보호등급  IP 67;  (꽂는 센서)

테스트 / 인증서
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V

쇼크 내구성  DIN IEC 68-2-27 30 g (6 ms)

진동 내구성  DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)

MTTF [년 (해)]  342

기계적 데이터
무게 [g]  225,5

재질  스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 황동

디스플레이 / 작동 요소
디스플레이  동작원리 LED, bar 그래프

스위칭 상태 LED, 주황색 단선의 경우 점멸됨

비고

비고  쇼트방지 및 양극성 전환방지 장치가 없는 유량센서용 커넥션

유량센서는 제어 모니터에 직접 연결되어야 합니다.

연장 케이블을 통한 연결은 허용되지 않습니다.

포장당  1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A

연결부


