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1 uitsnede voor USB- stekker

Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen  Afgeschermde kabel

Uitvoering  voor proces- en communicatiemodules PDM360 NG

Applicatie  USB socket voor paneelmontage of montage in dasboard

Omgevingsvariabelen
Beschermklasse  IP 67

Mechanische eigenschappen
Gewicht [g]  93,55

Toebehoren
Leveringsomvang  Afsluitdoppen: IP 67, voor USB-connectie

Opmerkingen
Verpakkingseenheid  1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: B
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Elektrische aansluiting

Kabel: 1,5 m, PVC, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; getwist; 5 x 0,25 mm² / AWG 24

Aansluiting

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x USB


