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Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

1 6 Utganger med PG-kabelgjennomføring

Elektriske data
Driftsspenning [V]  26,50...31,60 DC

Strømforbruk [mA]  < 240,00

Beskyttelse mot omvendt
polaritet

 
ja

Integrert vaktbikkje  ja

Innganger / utganger
Antall innganger og utganger  Antall digitale innganger: 4

Innganger
Antall digitale innganger  4

Sensortilførsel av inngangene  AS-i / AUX

Strømforsyning [V]  20,00...30,00

Maks. total merkestrøm fra
innganger

[mA]  
200,00

Inngangsstrøm høy [mA]  > 5,00

Inngangsstrøm lav [mA]  < 1,50

Koblingsnivå høyt [V]  > 10,00

Digitale innganger beskyttet
mot kortslutning

 
ja

Utganger
Elektrisk design  AS-i
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Krets  PNP

Beskyttelse mot kortslutning  ja

Elektrisk separert  ja

Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -25,00...80,00

Beskyttelse  IP 68

Tester/godkjenninger
EMC  EN 50081-1

EN 61000-6-2

AS-i klassifisering
AS-i profil  S-0.0

AS-i I/O-konfigurasjon [hex]  0

AS-I ID-kode [hex]  0

Mekaniske data
Materialer  PA

Displayer/driftselementer
Display  koblingsstatus LED, gul

drift LED, grønn

Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)  PPG kabelgjennomføring: 2 x PG9

PPG kabelgjennomføring: 4 x PG7

Merknader
Antall i forpakning  1,00 stk.


