
NN5022

Induktiv NAMUR dobbel sensor for ventilaktuatorer
IND2004DN/BS-200-K/PA

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel. — NO-NO — NN5022-00 — 06.03.2003 —

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Produktegenskaper
Elektrisk design  NAMUR

Utgangsfunksjon  2 x normalt lukket

Sensorrekkevidde [mm]  4,00

Hus  rektangulær

Dimensjoner [mm]  40,00 x 26,00 x 49,00

Elektriske data
Tilkobling til
koblingsforsterkere

 
ja

Svitsjeforsterkere  tilkobling på I/O-boks for PROFIBUS PA Bürkert type 8642-0x

Nominell spenning DC [V]  6,50; (270Ω)

Strømforbruk [mA]  < 1,00;  (deaktivert; ledende: > 2,2)

Innkoblingsforsinkelsestid [ms]  1,00

Utganger
Elektrisk design  NAMUR

Utgangsfunksjon  2 x normalt lukket

Maks. kabel motstand [Ω]  50,00

Koblingsfrekvens DC [Hz]  1 000,00

Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm]  4,00

Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -20,00...70,00

Beskyttelse  IP 67

Tester/godkjenninger
Godkjenning  PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6

Støt / vibrasjonsmotstand  30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sikkerhetsklassifisering
Maks. intern kapasitans [nF]  150,00
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Maks. intern induktans [µH]  190,00

Mekaniske data
Hus  rektangulær

Montering  kan monteres ikke-fluktende

Dimensjoner [mm]  40,00 x 26,00 x 49,00

Materialer  PBT

Merknader
Merknader  Merk:

Nominell spenning overholder ikke NAMUR EN50227

Antall i forpakning  1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M18; koding: A

Tilkobling

1 = tilkobling til NAMUR forsterkere
1-4: Out 1
2-3: Out 2


