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Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V]  26,5...31,6 DC

Pobór prądu [mA]  < 150

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

 
tak

Wyjścia
Wykonanie elektryczne  AS-i

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C]  0...60

Ochrona  IP 65

Testy / dopuszczenia
EMC  EN 50295

Klasyfikacja AS-i
AS-i profil  S-7.F
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Konfiguracja AS-i E_A [hex]  7

AS-i_ID_kod [hex]  F

Certyfikat AS-i  14401

Dane mechaniczne
Materiał  przedni panel: aluminium

Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)  Narzędzie do usuwalna osłon:, E70206

Uwagi
Uwagi  Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.

Obudowa i przyciski można oznakować.

Sztuk w opakowaniu  1 szt.


