
EC2119

Połączona antena do nawigacji i radia
GSM/UMTS/HSPA/GPS Antenna
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Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: EC3158

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V]  poprzez przewód z terminala GPS

Pobór prądu [mA]  < 30

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C]  -40...85

Ochrona  IP 69K

Dane mechaniczne
Waga [g]  151,5

Typ montażu  Gewinde

Moment dokręcający [Nm]  < 5

Uwagi
Uwagi  Należy unikać instalacji w pobliżu zbiorników paliwa, pojemników z materiałami

wybuchowymi lub niewystarczająco ekranowanych elementów elektronicznych.

Nie instaluj anteny w zamkniętej metalowej konstrukcji (np. w kabinie kierowcy).

Oczyść powierzchnię montażową przed instalacją.

Nie przedłużaj ani nie skracaj kabla antenowego.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z parą lub czyszczeniem
pod wysokim ciśnieniem podczas mycia pojazdu.

Praca urządzenia może zakłócać działanie
nieprawidłowo ekranowanych urządzeń elektronicznych.

Skontaktuj się z producentem odpowiedniego
urządzenia w przypadku jakichkolwiek zakłóceń.

Sztuk w opakowaniu  1 szt.

Połączenie elektryczne - GPS

Przewód: 3 m

Konektor: 1 x FAKRA

Połączenie elektryczne - GSM

Przewód: 3 m

Konektor: 1 x FAKRA


