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Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Cechy produktu
Wykonanie elektryczne  PNP

Funkcja wyjścia  normalnie otwarte

Strefa działania [mm]  2

Aplikacja
Aplikacja  media agresywne

Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V]  10...36 DC

Pobór prądu [mA]  13;  (24 V)

Klasa ochrony  II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

 
tak

Wyjścia
Wykonanie elektryczne  PNP

Funkcja wyjścia  normalnie otwarte

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC

[V]  
2,5

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC

[mA]  
250

Częstotliwość przełączania
DC

[Hz]  
40

Zabezpieczenie przed
zwarciem

 
tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarciem

 
impulsowe
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Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

 
tak

Strefa działania
Strefa działania [mm]  2

Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C]  -25...80

Ochrona  IP 65

Zwiększona ochrona  tak;  (Zwiększona odporność na zakłócenia o częstotliwościach radiowych)

Testy / dopuszczenia
EMC  EN 60947-5-2

Dane mechaniczne
Montaż  montaż niezabudowany

Materiał  PTFE; głowica łącząca (DIN 43729 forma B): PA 6.6

Akcesoria
Dostarczane elementy  nakrętki zabezpieczające: 2

śrubokręt: 1

Uwagi
Sztuk w opakowaniu  1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²

Podłączenie


