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Produtos alternativos: AC5200

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

1 etiqueta para marcação

Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V]  26,5...31,6 DC

Corrente máx. de carga total [A]  2

Entradas
Tensão de alimentação [V]  20...30

Saídas
Conceção elétrica  AS-i

Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C]  -25...70

Proteção  IP 67

Dados mecânicos
Peso [g]  100,4

Tipo de montagem  interface AS-i para bases FC

Materiais  PBT

Acessórios
Acessórios (opcional)  Base do módulo

Notas
Quantidade da embalagem  1 peças



AC2500

Módulo AS-Interface ClassicLine
ClassicLine45 4 SB

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — AC2500-00 — 04.09.2013 —

conexão elétrica

Conexão:  M12; codificação: A

1 AS-i +
2 tensão externa -
3 AS-i -
4 tensão externa +


