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Aplicação
Princípio das funções  Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção
Alcance com amplificador de
fibra óptica de tipo

 
OBF

OBF

Alcance da fibra óptica [mm]  108

Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C]  -20...150

Dados mecânicos
Versão da sonda  angular (90º)

Comprimento total [mm]  1200

Raio de curvatura mínimo [mm]  20

Material da fibra óptica  vidro

Material da sonda de fibra
óptica

 
1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da
fibra óptica

 
metal silicone

Acessórios
Items fornecidos  E20103

Notas
Quantidade da embalagem  1 peças


