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Aplicação
Formato  Para a conexão do MultiViewBox E2M250

Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V]  < 60 DC

Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C]  -45...85

Proteção  IP 67

Dados mecânicos
Peso [g]  36,9

Materiais  invólucro: zinco moldado sob pressão; Vedação: PBT

Material da porca  zinco moldado sob pressão

Notas
Quantidade da embalagem  1 peças

conexão elétrica

terminais:

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, reto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão


