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Produtos alternativos: IN5334
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1 ligação de campo

Características do produto
Conceção elétrica  PNP

Alcance de detecção [mm]  4

Invólucro  retangular

Dimensões [mm]  40 x 26 x 60

Aplicação
Aplicação  para atuadores que utilizam montagem segundo a norma ISO 5211 (VDI/VDE)

Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V]  10...36 DC

Consumo de corrente [mA]  20;  (24 V)

Proteção contra inversão de
polaridade

 
não

Saídas
Conceção elétrica  PNP

Queda de tensão máx. da
saída de comutação DC

[V]  
2,5

Corrente nominal
permanente da saída de
comutação DC

[mA]  
250

Frequência de comutação
DC

[Hz]  
1300



IN5317

Sensor indutivo duplo para actuadores de válvula
IND3004DBPKG/T2

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — IN5317-00 — 06.03.2003 —

Proteção contra curto-circuito  não

Proteção contra sobrecarga  não

Zona de deteção
Alcance de detecção [mm]  4

Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C]  -25...80

Proteção  IP 67

Dados mecânicos
Invólucro  retangular

Montagem  não embutido

Dimensões [mm]  40 x 26 x 60

Materiais  PBT; PC

Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador  estado de comutação 2 x LED, amarelo

Notas
Quantidade da embalagem  1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x Rd24

Conexão: 1 x M12


