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Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5200

Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

1 Câmp inscripţionare

Date electrice
Tensiune de lucru [V]  26,5...31,6 DC

Curent total Max. [A]  2

Intrări
Tensiune de alimentare [V]  20...30

Iesiri
Model electric  AS-i

Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C]  -25...70

Protectie  IP 67

Date mecanice
Greutate [g]  100,4

Tip montare  Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK

Materiale  PBT

Accesorii
Accesorii (opțional)  Parte inferioară modul

Observaţii
Unitate de ambalare  1 buc.
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Conectare electrică

Conector:  M12; codificare: A

1 AS-i +
2 Tensiune externă -
3 AS-i -
4 Tensiune externă +


