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Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DF2101

Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

1 Câmp inscripţionare
2 status LED
3 Cleme Push-In IO-Link
4 terminal cu apasare 0 V
5 terminal cu apasare 24 V DC

Date electrice
Tensiune de lucru [V]  conform SELV/PELV

Tensiunea nominala DC [V]  24

Tensiune de intrare DC [V]  19,2...30

Clasa de protectie  III

Protectie la polaritate inversa  da

Timpul tampon al retelei
(tensiune nominala 24 V DC)

[ms]  
10

Curent de intrare(tensiune
nominala 24 V DC)

[A]  
40

Curent de circuit inchis [mA]  10

Interfete
Interfata de comunicatie  IO-Link

Timp minim al ciclului de
proces

[ms]  
650

Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C]  -25...60

Temperatura depozitare [°C]  -40...70

Protectie  IP 20;  (frontal)

Grad de contaminare  2
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Teste / certificari
Ecranare electromagnetică  EN 61000-6-3 Emisie perturbatoare

EN 61000-6-2 Imunitate la zgomot

Date mecanice
Greutate [g]  72,5

Dimensiuni [mm]  80 x 12,5 x 98

Afisaj / elemente de operare
Display  status 1 x LED, rosu / verde / portocaliu

Conectare electrică

Cleme Push-In:

parghie de contact/banda:

Racord


