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Date electrice
Tensiune de lucru [V]  < 24 AC/DC

Protecţie la supratensiune  da;  (VDR)

Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C]  -25...90

Protectie  IP 67

Date mecanice
Materiale  TPU

Material turnat  TPU

Material piuliţă  alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare
Display  Operare 1 x LED, verde

Accesorii
Articole livrate  Şurub

Câmp inscripţionare

Observaţii
Unitate de ambalare  1 buc.



E70163

Cablu prelungitor cu stecher tip valva
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E70163-00 — 21.08.2017 —

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată


