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1 bargraf de LED-uri

Caracteristicile produsului
Model electric  PNP/NPN;  (parametrizabile)

Interfata de comunicatie  IO-Link

Dimensiuni [mm]  250 x 28 x 16,7

Aplicatie
Aplicatie  Măsurarea continuă a nivelului în spatele suprafețelor nemetalice ți neconductoare

Mediu  material uscat vrac; solutii apoase; uleiuri

Nu poate fi folosit pentru  medii foarte aderente
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Date electrice
Tensiune de lucru [V]  10...30 DC;  (IO-Link: 18...30 DC)

Consum de energie [mA]  < 50

Clasa de protectie  III

Protectie la polaritate inversa  da

Timpul maxim de intarziere la
pornire

[ms]  
1300

Principiu de masură  capacitiv

Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri  Numar de iesiri digitale: 3

Iesiri
Model electric  PNP/NPN;  (parametrizabile)

Numar de iesiri digitale  3

Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC

[mA]  
200

Rezistență maximă iețire
comutare

[Ω]  
8

Protecţie la scurtcircuit  da

Tipul protectiei la scurt-circuit  pe bază de impulsuri

Protectie suprasarcina  da

Raza de detectie
Domeniu de masura [mm]  < 200

Domeniu de masura/programare
Rază de detecție [mm]  228

Punct de comutare SP [%]  5...95

Punct de reset rP [%]  4...94

În paşi de [%]  1

Precizia / Devieri

Repetabilitate
[% din valoarea

finală]

 
2

Abatere offset
[% din valoarea

finală]

 
4

Rezolutie [% din valoarea finală]  1

Deviatia liniaritate
[% din valoarea

finală]

 
1

Timpi de raspuns
Timp reacţie [ms]  1300

Interfete
Interfata de comunicatie  IO-Link

Tip transfer  COM2 (38,4 kBaud)

Revizie IO-Link  1.1

Standard SDCI  IEC 61131-9
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Profil  Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile

Mod SIO  da

Tip port master necesar  A

Date de proces analogice  1

Date de proces binare  3

Timp minim al ciclului de
proces

[ms]  
9,6

Date de proces IO-Link
(ciclice)

 functie lungime bit
valoare de proces 16

exponent 8

stare dispozitiv 4

informații despre comutarea binară 3

Funcții IO-Link (aciclic)  direcția de montaj; limitarea elementelor senzor; Sensibilitate; pragul
minim de recunoastere; Performanta in caz de eroare; decalaj eroare;

Amortizare; mod LED; contor de cicluri de comutare; contor ore de
funcționare; contor cicluri comutare; valoare de proces min./max.; temperatură

internă; temperatură internă min./max.; nivel de date de diagnostic

ID-uri de dispozitive suportate  Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 924

Indicaţii  Pentru informații suplimentare, consultați fițierul PDF IODD din „Descărcări”

Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii  DIN EN 60654-1 aplicare categoria B2

Temperatură de ambianţă [°C]  -20...80

Temperatura depozitare [°C]  -25...85

Protectie  IP 65

Teste / certificari
Ecranare electromagnetică  DIN EN 61000-6-4 30 - 230 MHz 40 dBµV/m QP / 10 m distanţa

230 - 1 GHz 47 dBµV/m QP / 10 m distanţa

DIN EN 61000-4-2 ± 25 kV AD / ± 25 kV CD

DIN EN 61000-4-3 80 MHz - / 1 GHz 10 V/m

DIN EN 61000-4-4 ± 2.5 kV / 5 kHz

± 2.5 kV / 100 kHz

DIN EN 61000-4-6 10 V

Rezistenţă la şoc  EN 60068-2-27 15 g 11 ms

Rezistenţă la vibraţii  EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)

MTTF [ani]  290,43

Aprobare UL  Ta -25...60 °C

Enclosure type Type 1

tensiune de alimentare Limited Voltage/Current

Numar certificare UL D005

UL numar fisier E174191

Date mecanice
Greutate [g]  432

Dimensiuni [mm]  250 x 28 x 16,7

Materiale  PBT; PC;
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Afisaj / elemente de operare
Display  Operare 1 x LED, verde

Stare de funcţionare 3 x LED, galben

functie 20 x LED, verde

Accesorii
Articole livrate  bandă adezivă: 1 x 1,2 x 23 x 240 mm

Accesorii (opțional)  Adaptor montare: 2, E12675

Adaptor montare: 2, E12676

Bandă fixare: 5, E10880

bandă adezivă: 10, E12677

Observaţii
Observaţii  atunci când este utilizat pe masterele IO-Link clasa B,

iețirile de comutare OUT2, OUT3 trebuie să fie oprite

Unitate de ambalare  1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm²

Racord

Culorile conecticii
BN maro
GY gri ieşire de comutare 3
WH alb ieşire de comutare 2
BK negru ieşire de comutare 1 / IO-Link
BU albastru


