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1 butoanele de programare

Caracteristicile produsului
Tip lumină  Lumină roşie

Capsula  rectangular

Aplicatie
Principiu de functionare  Barieră optică

Date electrice
Tensiune de lucru [V]  10...30 DC;  (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 10...36)

Consum de energie [mA]  11

Clasa de protectie  III

Protectie la polaritate inversa  da
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Tip lumină  Lumină roşie

Iesiri
Model electric  PNP

Functii de iesire  Contact normal deschis/închis;  (Programabil)

Caderea de tensiune Max. a
iesirii de comutare DC

[V]  
2,5

Curentul permanent pe
iesirea de comutare DC

[mA]  
100;  (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 200)

Frecventa de comutare DC [Hz]  1000

Protecţie la scurtcircuit  da

Tipul protectiei la scurt-circuit  pe bază de impulsuri

Protectie suprasarcina  da

Raza de detectie
Emitator / receptor  Receptor

Rază de acţiune [m]  < 25

Distanta ajustabila  da

Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C]  -10...50

Nota cu privire la temperatura
ambientala

 la utilizare în exteriorul zonelor Ex: -25...60 °C

Protectie  IP 65

Teste / certificari
Marcaj ATEX  II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X

Ecranare electromagnetică  EN 60947-5-2

MTTF [ani]  801

Date mecanice
Greutate [g]  336

Capsula  rectangular

Dimensiuni [mm]  105 x 30 x 62

Materiale  Capsula: PA; Cadru frontal: Oţel inox; Butoane
pentru programare: TPU; Colier protecţie: Oţel inox

Material lentila  PMMA

Aliniere lentila  optică laterală

Afisaj / elemente de operare
Display  Stare de funcţionare 1 x LED, galben

Funcţie Teach  da

Lacăt electronic  da

Observaţii
Unitate de ambalare  1 buc.
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Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A

Racord
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diagrame si grafice

curba de crestere in exces  


