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Caracteristicile produsului
Domeniul de masurare al
vibratiilor

[g]  
-80...80;  (-50...50 g atunci când este conectat la un VSE)

Domeniul de frecvenţă [Hz]  1,5...16000

Principiu de masură  piezoelectric

Interfata de comunicatie  IEPE

Aplicatie
Execuţie  pentru conectarea la electronicele de diagnosticare externe VSE

Date electrice
Tensiune de polarizare DC [V]  10...12

Consum de energie [mA]  0,5...8

Rezistenta de izolare Min. [MΩ]  100;  (500 V DC)

Protectie la schimbarea
polarităţii

 
da

Domeniu de masura/programare
Domeniul de masurare al
vibratiilor

[g]  
-80...80;  (-50...50 g atunci când este conectat la un VSE)

Domeniul de frecvenţă [Hz]  1,5...16000

Principiu de masură  piezoelectric

Densitate zgomot [mg]  0,1

Sensibilitate transversala
maxima

[%]  
5

Timp minim de măsurare [s]  1

Numarul axelor masurate  1

Precizia / Devieri
Precizia  ± 10 %

Sensibilitatea la măsurare  100 mV/g
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Interfete
Interfata de comunicatie  IEPE

Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C]  -55...130

Temperatura depozitare [°C]  -55...130

Protectie  IP 67

Teste / certificari
Ecranare electromagnetică  EN 61326-1 : 2013

Rezistenţă la şoc  EN 61326-1 : 2013

MTTF [ani]  1142

Date mecanice
Greutate [g]  135

Tip montare  M8 x 1,25

Materiale  Capsula: Oţel inox

Moment de strângere [Nm]  8

Observaţii
Unitate de ambalare  1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A

1 neocupat
2 IEPE +
3 neocupat
4 IEPE -


