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По индивидуальному заказу

Приложение
Особенности  Пригодность для кабельной цепи

Применение  устойчивый к микробам

Устойчивый к маслам  да

Устойчивый к УФ излучению  да

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  < 250 AC / < 300 DC

Класс защиты  II

Макс. общая токовая
нагрузка

[A]  
4

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-40...90

Температура окружающей
среды во время работы

[°C]  
-15...70

Степень защиты  IP 65; IP 67

Механические данные
Вес [g]  309,5

Материал  корпус: TPE-U черный; Уплотнение: FKM

Материал накидной гайки  отливка из цинка, никелированн.

Пригодность для кабельной
цепи

 
да

Пригодность для кабельной
цепи

 Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 8 x диаметр кабеля

Радиус изгиба в случае фиксированной
укладки

мин. 4 x диаметр кабеля
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Примечания
Примечания  Устойчивый к высокому механическому напряжению

Рекомендации  По индивидуальному заказу

Упаковочная величина  1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

электрическое подключение

Кабель: 7 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 5,8 mm; витые пары; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Соединение

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm


