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Приложение
Применение  для общепромышленного применения

Установка  для установки в Т-части

Среда  Жидкие или газообразные среды

Предел прочности по
давлению

[bar]  
300

Испытания / одобрения
Директива по
оборудованию под
давлением

 
Возможная классификация в соответствии с PED зависит от

применения и должна проводиться пользователем / оператором.

Инструкции по безопасной
эксплуатации

 Совместимость среды и материала продукта
необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные
Вес [g]  94,8

Способ монтажа  для установки в Т-части

Материал  Накидная гайка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Адаптер:
нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 70 Shore A

Соединение датчика  M18 x 1,5

Подключение к процессу  резьбовое соединение M26 x 1,5

Глубина погружения [mm]  28,5;  (Измерительные зонды SID, SFD, TN)

Примечания
Упаковочная величина  1 шт.


