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Elektriska data
Anslutningsspänning [V]  21,5...31,6 DC

Polaritetssäker  ja

Utgångar
Kortslutningssäker  ja

Galvaniskt avskilda  nej

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  0...60

Lagringstemperatur [°C]  -20...70

Kapslingsklass  IP 20

Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års]  701

AS-i-klassificering
AS-i certifikat  93001

Mekaniska data
Vikt [g]  263,5

Material  PC

Anmärkning
Förpackning  1 antal
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Elektrisk anslutning

...2,5 mm²

Anslutning


