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Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5200

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

1 Etikett

Elektriska data
Anslutningsspänning [V]  26,5...31,6 DC

Max. strömbelastning totalt [A]  2

Extra spänningsförsörjning [V]  24 DC

Ingångar
Spänningsmatning [V]  20...30

Utgångar
Elektriskt utförande  AS-i

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -40...85

Kapslingsklass  IP 67

Godkännanden / tester
EMC  EN 50295

Mekaniska data
Monteringstyp  AS-i anslutning via FC-underdel

Material  PBT

Anmärkning
Förpackning  1 antal
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Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning:  M12; kodning: A

1 AS-i +
3 AS-i -


